Technisches Datenblatt
90°-Vertikalbogen, fallend 85 FS

Artikelnummer: 7007270

Vertikalbogen 90° in fallender Ausfiihrung fur alle Kabelrinnentypen mit der
Seitenhéhe 85 mm.

Der Vertikalbogen wird Uber das Ende der Kabelrinne geschoben und
verschraubt.

Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.

FS bandverzinkt

Artikelnummer 7007270

Typ RBV 810 F FS
Bezeichnung 1 Vertikalbogen 90°
Bezeichnung 2 fallend

Hersteller OBO

Dimension 85x100

Farbe zink

Werkstoff Stahl

Oberflache bandverzinkt
Oberflachennorm DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit 1

Mengeneinheit Stiick

Gewicht 86,6 kg
Gewichtseinheit kg/100 St.

CO2 FuRabdruck (GWP) Cradle- | 3,186 kg CO2e / 1 Stiick
to-Gate

1 OBO | 30.08.2026



Technisches Datenblatt
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15 Breite 100 mm
Breite 4in

1 1 Héhe 85 mm

8383 7x15 Héhe 3in

0000 Blechstarke 1 mm
MaR 100 mm
B
Abbiegung (Winkel) 90°
Ausfiihrung Verbinder ohne Verbinder
Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsanderung vertikal fallend
ROHS Konform ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausfihrung nein
?rl des Verbinders Kabeltragsys- | geschraubt
em
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