Technisches Datenblatt
Nivellierbare, entkoppelbare Kassette fiir Revisionsoff-

nung, RKNUZD3, Edelstahl
Artikelnummer: 7409066

Nivellierbare und vom FuRboden entkoppelte Kassette "blind" fuir die Herstellung
einer Revisionsoffnung der NenngréRe 9 in trocken oder nass gepflegten
FuRbdden im Innenbereich, zur Montage in Unterflurdosen UZD250 oder
UZD350, jeweils in Verbindung mit einem Montagedeckel DUG../9 oder in
UGD250-3/9 oder UGD350-3/9. Die Montage erfolgt mittels Nivellierwinkel
(separat bestellen) im Aluminium-Rahmenprofil der Unterflurdosen. Nur fir glatte
Bodenbelage geeignet.

Nivellierbare Kassette als Blindkassette, 3-zlgig. Es kdnnen 3 Abdeckplatten
APMTS installiert werden. Fir den Einbau von 3 Universaltragern UT4 fir 9
Einzel-Installationsgerate mit Tragering/Tragebuigel oder 12 Modul 45-Gerate.
Nivellierbare und vom FuRBboden entkoppelte Kassette "blind" fir die Herstellung
einer Revisionsoffnung der NenngréRe 9 in trocken oder nass gepflegten
FuBbdden im Innenbereich, zur Montage in Unterflurdosen UZD250 oder
UZD350, jeweils in Verbindung mit einem Montagedeckel DUG../9. Die Montage
erfolgt mittels Nivellierwinkel (separat bestellen) im Aluminium-Rahmenprofil der
Unterflurdosen. Nur fur glatte Bodenbelage geeignet.
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A2 Edelstahl, rostfrei

Artikelnummer 7409066

Typ RKN2 UZD3 9VS20
Bezeichnung 1 Quadratische Kassette
Bezeichnung 2 blind

Hersteller OBO

Dimension 243x243mm

Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit 1

Mengeneinheit Stiick

Gewicht 351 kg

Gewichtseinheit kg/100 St.

tCOG2 It:ursabdruck (GWP) Cradle- | 19,1972 kg CO2e / 1 Stiick
o-Gate

1 OBO | 30.08.2026



Technisches Datenblatt

Nivellierbare, entkoppelbare Kassette fiir Revisionsoff-
nung, RKNUZD3, Edelstahl

Artikelnummer: 7409066

Lange 243 mm
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— — — MaR h 90 mm

Anzahl der einbaubaren Gerate |0

Anzahl der Leitungsauslasse 0
Ausfiihrung Deckel quadratisch
Ausflihrung Leitungsauslass Kein Leitungsauslass
Bodenpflege nass
Entkoppelbar ja
FuRbodenhdéhe min. 105 mm
Geeignet fir Doppelbodeneinbau | ja
Geeignet fiir Hohlbodeneinbau | ja
Geeignet fur Unterflurdose 250/350
Geratetrager zur Aufnahme von | nein
Geratebechern

Lange Einbaumaf® 244 mm
NenngroRe fir Gerateeinbauein- | 9

heiten

ROHS Konform ja
Schutzart (IP) im genutzten Zu- | IPOO

stand

Schutzart (IP) im ungenutzten Zu-| IP44

stand

Schutzgrad IK-Code IK10
Schwerlastausfiihrung nein

Typ des Einbausystems uT4
Vertikale Last, groRe Flache bis 3.000 N
Vertikale Last, kleine Flache bis 3.000 N
Zulassungen VDE
Bodenbelagdicke 20 mm
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