Technisches Datenblatt
Seitenhalter Universal FT

Artikelnummer: 6015324

Seitenhalter zur Befestigung von Kabelrinnen, Gitterrinnen und Kabelleitern an
der Decke mittels Gewindestange.

. bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Artikelnummer 6015324

Typ SHU M12 DD
Bezeichnung 1 Seitenhalter universal
Hersteller OBO

Dimension 75x36x2

Farbe zink

Werkstoff Stahl

Oberflache bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberflachennorm DIN EN 10346

Kleinste VK-Einheit 50

Mengeneinheit Stiick

Gewicht 5,1 kg

Gewichtseinheit kg/100 St.

CO2 FuRabdruck (GWP) Cradle- | 0,2273 kg CO2e / 1 Stiick
to-Gate
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Lange 76 mm
Breite 36 mm
Hoéhe 25 mm
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Bruchlast 0,5 kN
Materialstarke 2 mm
ROHS Konform ja
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