Technisches Datenblatt
StofRRstellenleiste DD

Artikelnummer: 7070310

StoRstellenleiste in breiter Ausfihrung fiir den Einsatz in allen Kabelrinnen und
Weitspannkabelrinnen. Inklusive Befestigungsmaterial.

. bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Artikelnummer 7070310

Typ SSLB 150 DD
Bezeichnung 1 StoRstellenleiste
Bezeichnung 2 breit, mit 2 Befestigungen
Hersteller OBO

Dimension B150mm

Farbe zink

Werkstoff Stahl

Oberflache bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberflachennorm DIN EN 10346

Kleinste VK-Einheit 20

Mengeneinheit Stlick

Gewicht 14 kg

Gewichtseinheit kg/100 St.

tCOGZ I:ul&abdruck (GWP) Cradle- | 0,3978 kg CO2e / 1 Stiick
o-Gate
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Breite 135 mm
Breite 6in
Héhe 4 mm
Blechstarke 1,5 mm
MaR 150 mm
B
Anzahl Schrauben 2 St.
Ausflihrung StoRstellenleiste
Funktionserhalt nein
Geeignet fur Kabelrinne ja
ﬁeeignet fur Kabeltragsystemho- | 35 mm

e
ROHS Konform ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Weitspann-Ausfihrung ja
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