Technisches Datenblatt
Steckerteil 3-polig, Schraubanschluss, weil}

Artikelnummer: 6108055

Steckerteil 3-polig, Typ GST18i mit Schraubanschluss, geringe Bauhdhe (kein
Steckplatzverlust in Kombination mit Verteilerblécken), fiir Querschnitt 0,75 - 2,5
mm?, ein- und feindrahtige Leiter ohne Aderendhiilse anschlielbar, fur
Leitungsdurchmesser von 6,5 - 10,5 mm (HO5VV, NYM), unmontiert mit
Zugentlastung, vor Ort konfektionierbar, 250 V, 16 A. Abmantellange: 31 mm
Abisolierlange: 7 mm

Ce€@

Artikelnummer 6108055

Typ ST-S GST18i3p W
Bezeichnung 1 Steckerteil 3-polig
Bezeichnung 2 Schraubanschluss
Hersteller OBO

Farbe weif’

Kleinste VK-Einheit 1

Mengeneinheit Stiick

Gewicht 2,03 kg
Gewichtseinheit kg/100 St.

CO2 FuRabdruck (GWP) Cradle- | 0,0195 kg CO2e / 1 Stiick
to-Gate
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