Technisches Datenblatt
Stutzausleger BKRS FT

Artikelnummer: 6044541

Stltzausleger aus geschlossenem rechteckigem Stahlrohr zur Aufstanderung
des begehbaren Kabelrinnensystems.

. tauchfeuerverzinkt

Artikelnummer 6044541

Typ STABKRS 100 FT
Bezeichnung 1 Stiitzausleger
Bezeichnung 2 fiir begehbare Kabelrinnen
Hersteller OBO

Dimension B=100

Farbe zink

Werkstoff Stahl

Oberflache tauchfeuerverzinkt
Oberflachennorm DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit 1

Mengeneinheit Stiick

Gewicht 83,7 kg

Gewichtseinheit kg/100 St.

CO2 FuRabdruck (GWP) Cradle- | 2,2811 kg CO2e / 1 Stlick
to-Gate
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Hohe 108 mm
MaR 92 mm
B
O Maf b1 11 mm

MaR b2 61 mm

o LO MafR D 13 mm

o N

v

9 63

Ausfiihrung Stitzausleger
Ausfiihrung sonstige
fur Breite max. 100 mm
fiir Breite min. 100
Geeignet fir Gitterrinne nein
Geeignet fiir Kabelleiter nein
Geeignet fir Kabelrinne ja
Geeignet fiir Rinnen-/Leiterbreite | 100 mm
Rinnenbefestigung schraubbar
ROHS Konform ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
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