Technisches Datenblatt
FireBox T100 mit Einsteckdichtungen, 2 Sicherungshalter

Artikelnummer: 7205758

Kabelabzweigkasten mit zwei Sicherungshaltern und weichen
Einsteckdichtungen. Ausreichender Verdrahtungsraum durch diagonal
angeordnete Anschlusseinheit mit komplett vormontierten
hochtemperaturbesténdigen Keramikklemmen. Griin-gelb gekennzeichnete
Schutzleiterklemme. Befestigung an gut zuganglichen Auenlaschen.
Zugelassen fiir Kabelanlagen mit elektrischem Funktionserhalt nach DIN 4102
Teil 12 mit den Klassen E30, E60 und E90. Keramikklemmen wurden nach DIN
EN 60998-2-1:2004 gepriift.

Inklusive 2 x Schraubankern MMSplus P 6x35.

PP  Polypropylen

Artikelnummer 7205758

Typ T100ED 06A2F
Bezeichnung 1 Kabelabzweigkasten
Bezeichnung 2 fur Funktionserhalt
Hersteller OBO

Dimension 150x116x67

Farbe pastellorange; RAL 2003
Werkstoff Polypropylen

Kleinste VK-Einheit 1

Mengeneinheit Stiick

Gewicht 52,95 kg
Gewichtseinheit kg/100 St.

CO2 FuRabdruck (GWP) Cradle- | 1,759 kg CO2e / 1 Stiick
to-Gate
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Deckelbefestigung
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Explosionsgeprifte Ausflihrung
Form

Funktionserhalt

fur Ex-Zone

fir Ex-Zone Gas
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Stufenmembran abschneidbar
690 V

Klemme

nicht transparent
geschraubt

nein

8 x M25

2 x M32
nein
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