Technisches Datenblatt
Rohrmanschette PYROCOMB® mit 6 Befestigungslaschen

Artikelnummer: 7202209

Rohrmanschette flr brennbare Rohre.

Im Stahlblechgehause eingefasste Brandschutzeinlagen driicken im Brandfall die
abbrennenden thermoplastischen Rohre mit sehr hohem Blahdruck zu.
Anwendung im Innenbereich. Befestigung mit Diibeln oder Gewindestangen M8.
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Intumeszierender Baustoff

Artikelnummer 7202209

Typ TCX-140
Bezeichnung 1 Rohrmanschette
Bezeichnung 2 fir brennbare Rohre
Hersteller OBO

Dimension 2140mm

Farbe grau

Werkstoff Intumeszierender Baustoff
Kleinste VK-Einheit 1

Mengeneinheit Stiick

Gewicht 106 kg
Gewichtseinheit kg/100 St.

40 200 Lange 200 mm
144 Breite 200 mm

Hdéhe 40 mm
( MaR d 144 mm
MaR D min. 200 mm

MaR h 40 mm
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Form rund

fir Rohrdurchmesser max. 142 mm
fir Rohrdurchmesser min. 140 mm
Manschettenverschluss Steck
Mit Befestigungsmaterial nein
ROHS Konform ja
Zubehor erforderlich ja
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