Technisches Datenblatt
TP-Stiel/Wand- und Stielausleger FS

Artikelnummer: 6364101

TP-Stiel/Ausleger zur Befestigung an waagerechten Betondecken und an
Waénden.

Wird das Profil an der Decke befestigt oder wird das Profil zur Kopfverstarkung
gegeneinander geschraubt, so ist aus Stabilitdtsgriinden immer das Distanzstiick
Typ DS 4 einzusetzen.

FS bandverzinkt

Artikelnummer 6364101

Typ TPSA 145 FS

Bezeichnung 1 TP-Stiel/ Wand + Stielausleger
Bezeichnung 2 Einsatz als Stiel und Ausleger
Hersteller OBO

Dimension B145mm

Farbe zink

Werkstoff Stahl

Oberflache bandverzinkt
Oberflachennorm DIN EN 10346

Kleinste VK-Einheit 1

Mengeneinheit Stlick

Gewicht 32,3 kg

Gewichtseinheit kg/100 St.

tCOGZ I:ulsabdruck (GWP) Cradle- | 0,7642 kg CO2e / 1 Stiick
o-Gate
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Ausfiihrung Wand- und Stielausleger
F in kN 1,5 kN
Funktionserhalt nein
fur Breite max. 100 mm
fur Breite min. 100
ROHS Konform ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
o Belastungsdiagramm Ausleger TPSA
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° Durchbiegung der Auslegerspitze bei zuldssiger Auslegerbelastung
40 o Zulassige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast

- Belastungskurve mit Auslegerlangen in mm
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Wandbefestigung

Maximale Belastung [kN]

Auslegerbreite [mm]
Dibel Typ 145 195 245 345
FAZIIPlus 10 (hef=60) 1,10 1,00 0,90 0,55
FAZIIPlus 10 (hef=40) 1,05 0,95 0,90 0,55
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