Technisches Datenblatt
Bodensteckdose UDHOME-ONE, ohne Bodenbelagsaus-

sparung, 1-fach Schutzkontaktsteckdose, Edelstahl
Artikelnummer: 7368288

Quadratische Bodensteckdose fiir den Einsatz in trocken gepflegten System-
und Estrichbdden im Innenbereich. Einbaugehduse mit vorgepragten
Einflhrungsoéffnungen fir Rohre (M20/M25). Oberteil durch 4 Nivellierstitzen auf
Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe betragt 75 mm, der
Nivellierbereich + 30 mm. Im Bodenbelag sichtbarer Rahmen und Deckel aus
Edelstahl. Deckel mit Dekorplatte. Im Lieferumfang ist eine
Schutzkontaktsteckdose enthalten. Eine Datenbuchse kann optional in der
Datentechnikplatte eingebaut werden. Im Auslieferungszustand mit einer
Blindplatte verschlossen.

&CER

‘A2 Edelstahl, rostfrei

Artikelnummer 7368288

Typ UDHOME-ONE GV V
Bezeichnung 1 Bodensteckdose
Bezeichnung 2 mit Schutzkontaktsteckdose
Hersteller OBO

Dimension 140x140x75

Werkstoff Edelstahl, rostfrei

Kleinste VK-Einheit 1

Mengeneinheit Stlick

Gewicht 220 kg

Gewichtseinheit kg/100 St.

tCOGZ It:ulsabdruck (GWP) Cradle- | 12,0365 kg CO2e / 1 Stiick
o-Gate
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:[II o - II]E Lange 140 mm
Breite 140 mm
To) Héhe 75 mm
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Anzahl der einbaubaren Gerate |2
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen

N

Ausfiihrung Deckel quadratisch

Ausflihrung Leitungsauslass Schwenkbarer Schnurauslass
Bestiickung 1-fach VDE-Steckdose
Bodenbelagsschutzrahmen nein

Bodenpflege trocken

Deckelausfiihrung Dekorplatte
Dichtungseinbaumdglichkeit nein

Etinsgtzbereich im genutzten Zu- | 6.101.1 trockene Bodenpflege
stan

Einsatzbereich im ungenutzten 6.101.1 trockene Bodenpflege
Zustand

FuRbodenhéhe max. 105 mm

FuRbodenhéhe min. 75 mm

Geeignet fiir Doppelbodeneinbau | ja

Geeignet fiir estrichblindigen ge- | nein
schlossenen Unterflurkanal

Geeignet fur estrichliberdeckten | nein

Unterflurkanal

Geeignet fiir Hohlbodeneinbau | ja
Geeignet fiir Nasspflege nein
Geeignet fiir Unterflurkanal nein
Geratetrager zur Aufnahme von | nein
Geratebechern

Mit Bodenbelagsaussparung nein
Nivellierbereich max. 105 mm
Nivellierbereich min. 75 mm
ROHS Konform exempt
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Schutzart (IP) im genutzten Zu- | IP20

stand

Schutzart (IP) im ungenutzten Zu-| IP40

stand

Schutzgrad IK-Code IK10
Schwerlastausfiihrung nein
Vertikale Last, groRe Flache bis 15.000 N
Vertikale Last, kleine Flache bis 3.000 N
Zulassungen VDE
Offnungsmechanismus Griffbugel
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