Technisches Datenblatt
Unterflurdose UGD350-3 fiir GESR9/55

Artikelnummer: 7410064

Unterflur-Geratedose mit Montagedeckel und Deckelblindplatte mit
Seitenwanden aus Stahlblech. Fiir den Einbau eines runden Geréateeinsatz
GESRS9 55 in Estrichhéhen ab 55 mm. Lasst sich stufenlos auf Estrichnennhdhe
nivellieren und der Estrich kann biindig an die Estrichabzugskante angearbeitet
werden. Mit Rohreinfiihrungséffnungen je Seite 10 x M20, 3 x M25, 7 x M32.
Nutzbare RohrgréRe bei einer Systemhdhe von 55 mm: M20.

FS bandverzinkt

Artikelnummer 7410064

Typ UGD55 350-3R9R
Bezeichnung 1 Unterflur-Geratedose
Bezeichnung 2 fir GESR9/55UV
Hersteller OBO

Dimension 467x467x55
Werkstoff Stahl

Oberflache bandverzinkt
Oberflachennorm DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit 1

Mengeneinheit Stlick

Gewicht 775 kg
Gewichtseinheit kg/100 St.

CO2 FuRabdruck (GWP) Cradle- | 41,1371 kg CO2e / 1 Stiick
to-Gate
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Ausbaumdglichkeit fiir Einbau von Installationsgeraten
Bodenblech ja
Bodenblindig versenkbar ja
Bodenpflege trocken
Deckelausfiihrung rund
Dichtungseinbauméglichkeit nein
Einbaudffnung fiir Aufflurtank nein
Einbaudffnung fiir Einbaueinheit | rund
Entkoppelbar nein
Estrichhdhe max. 80 mm
Estrichhéhe min. 55 mm
fir Rohranschluss ja

Geeignet fiir estrichblindigen ge- | nein
schlossenen Unterflurkanal

Geeignet fur estrichliberdeckten | nein

Unterflurkanal

Geeignet fiir Unterflurkanal nein
Kanalbreite max. 350 mm
Kanalbreite min. 190 mm
NenngroRe 350 mm
NenngroRe fir Gerateeinbauein- | R9
heiten

Nivellierbereich max. 80 mm
Nivellierbereich min. 55 mm
ROHS Konform exempt
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