Technisches Datenblatt
US 7-Hangestiel A2

Artikelnummer: 6338801

Hangestiel (U-Profil) mit angeschweilter Kopfplatte.

Zur Befestigung an waagerechten Betondecken und Stahltréagern. Ab der
Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des
Hangestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstiicks Typ DSK 61.
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Artikelnummer 6338801

Typ US 7 K200 A2
Bezeichnung 1 Héngestiel

Bezeichnung 2 mit angeschweiliter Kopfplatte
Hersteller OBO

Dimension 70x50x2000

Farbe edelstahl

Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberflache blank, nachbehandelt
Oberflachennorm

Kleinste VK-Einheit 1

Mengeneinheit Stiick

Gewicht 889 kg

Gewichtseinheit kg/100 St.

tCOGZ It:u[sabdruck (GWP) Cradle- | 52,8168 kg CO2e / 1 Stiick
o-Gate
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Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Ausflihrung U-Profil
Auslegerlange 200 7,5kN
Auslegerlange 400 4,2 kN
Auslegerlange 600 2,9 kN
Funktionserhalt nein
Materialstérke 4 mm

maximale Zugbelastung 11 kN

ROHS Konform ja
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@ Belastungsdiagramm U-Stiel Typ US 7 K VA
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einseitige Belastung
Maximale Belastung [kN]
Auslegerbreite [mm]

Diibel Typ 110 210 310 410 510 610
FAZIIPlus 10 (hef=60 mm) | 3,42 2,61 2,06 1,72 1,48 1,29
FAZIIPlus 12 (hef=70mm) |5,12 3,92 3,09 2,58 2,22 1,94

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger + Hangestiel.

Die Tabellenwerte flr beidseitige Belastung bertlicksichtigen den vorhandenen Achsabstand ai = 10 cm.

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Diibel) sind zu
beachten!
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