Technisches Datenblatt
Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang,

vernickelt
Artikelnummer: 2086111

Robuste Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423
in Hutmutterbauart fiir hohe Dichtigkeitsanspriiche. Zugentlastung,
Verdrehschutz und Dichtigkeit Giber den gesamten Spannbereich. Fir dickere
Gehausewandstérken in Verbindung mit Gegenmutter. Dichtring aus Neopren.
Klemmeinsatz aus Polyamid. Mit vormontiertem Dichtring am Anschlussgewinde,
VDE-gepriift nach DIN EN 50262, Schutzart IP68 bei 5 bar/1 h. Mit langem
Anschlussgewinde. * Preise laut DEL-Notierung.
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Artikelnummer 2086111

Typ V-TEC VM LM12 MS
Bezeichnung 1 Kabelverschraubung
Bezeichnung 2 mit langem Anschlussgewinde
Hersteller OBO

Dimension M12

Werkstoff Messing

Oberflache vernickelt
Oberflachennorm

Kleinste VK-Einheit 50

Mengeneinheit Stiick

Gewicht 1,3 kg

Gewichtseinheit kg/100 St.

CO2 FuRabdruck (GWP) Cradle- | 0,0335 kg CO2e / 1 Stiick
to-Gate
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Art der Dichtung Dichtring
Ausfiihrung gerade
Biegeschutz nein
Dichtbereich D max. 6 mm
Dichtbereich D min. 3 mm
explosionsgeschuitzt nein
Flachkabelverschraubung nein
fur Ex-Zone ohne
Gewinde M12x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelange 10 mm
Glasfaserverstarkt nein
Halogenfrei nein
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
ROHS Konform ja
Schlagfest nein
Schlusselweite 14
Schutzart P68
Temperatureinsatzbereich max. | 100 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Zugentlastungsmaéglichkeit ja
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