Technisches Datenblatt
Uberspannungsableiter V20, leckstromfrei, 1-polig + FS

Artikelnummer: 5095538

Uberspannungsableiter Typ 2

« Zum Uberspannungsschutz-Potentialausgleich nach VDE 0100-443 (IEC
60364-4-44)

« Ableitvermdgen bis 30 kA (8/20) pro Pol durch hochleistungsfahige
Reihenschaltung aus Varistor und Funkenstrecke

* Modularer steckbarer Ableiter mit Abtrennvorrichtung und optischer
Statusanzeige

« Rastfunktion mit Vibrationsschutz und Spannungskodierung

« Kunststoff nach UL 94 V-0

« Die FS Varianten besitzen einen potentialfreien Wechslerkontakt zur
Fernsignalisierung

Anwendung: Potentialausgleich in Haupt- und Unterverteilungen.

CCEE

Artikelnummer 5095538

Typ V20-LCF-1+FS-280
Bezeichnung 1 SurgeController V20
Bezeichnung 2 leckstromfrei 1-polig + FS
Hersteller OBO

Dimension 280V

Kleinste VK-Einheit 1

Mengeneinheit Stiick

Gewicht 18,6 kg

Gewichtseinheit kg/100 St.

CO2 FuRabdruck (GWP) Cradle- | 0,7121 kg CO2e / 1 Stiick
to-Gate
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Uberspannungsableiter V20, leckstromfrei, 1-polig + FS
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AbleitstoRstrom (8/20 ps) [ge- 30 kA
11 12 14 PE/N sar]

o Anschlussquerschnitt (min.) 1,5 mm?
Anschlussquerschnitt FM-Klem- | 16 AWG
men max.

Anschlussquerschnitt FM-Klem- | 1,5 mm?

| men max.
Anschlussquerschnitt FM-Klem- | 21 AWG
men min.
X Anschlussquerschnitt FM-Klem- | 0,5 mm?
N men min.

ﬁ Ansprechzeit [L-N] 100 ns
Ansprechzeit [N-PE] 100 ns
Ausblasend nein
Ausfiihrung der Pole 1
J Betriebstemperatur max. 80 °C

/ Betriebstemperatur min. -40 °C

Drehmoment 35 Lbs
r Drehmoment 4 Nm

Drehmoment fiir FM-Klemme 1,7 Lbs
Drehmoment fiir FM-Klemme 0,2 Nm
Einbauort Innenraum
Fernsignalisierung ja
FM-Kontakte Wechsler

T Funktions- / Defektanzeige optisch
Gehéausewerkstoff Uberspan- PAUL 94 V-0
nungsschutzbauteile
Héchste Dauerspannung (L-N) 280V
Hoéchste Dauerspannung AC 280V
Integrierte Vorsicherung nein
Kurzschlussfest ja
Kurzschlussfestigkeit bei max. 50 KA eff

L netzseitigem Uberstromschutz
Leiterquerschnitt flexibel (fein- 35 mm?
drahtig) max.
Leiterquerschnitt flexibel (fein- 2 AWG
drahtig) max.
Leiterquerschnitt flexibel (fein- 16 AWG
drahtig) min.
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Leiterquerschnitt flexibel (fein- 1,5 mm?
1M 12 14 PE/N drahtig) min.
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehr- | 2 AWG
T 'j)' drahtig) max.
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehr-| 35 mm?
drahtig) max.
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehr-| 16 AWG
drahtig) min.
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehr-| 1,5 mm?
. drahtig) min.
I Luftfeuchtigkeit min. 5%

ﬂ Luftfeuchtigkeit max. 95 %
Max. netzseitiger Uberstrom- 160 A gL/gG
schutz
Maximale Vorsicherung 160 A

J Ma;ximaler AbleitstoBstrom (8/20 | 30 kA
us
/ Maximaler AbleitstoRstrom (8/20 | 30 kA
ps) [L-N]
r Maximaler AbleitstoRstrom (8/20 | 60 kA
us) [N-PE]
Mindestabstand 1,5 mm
Montageart Hutschiene 35 mm
NennableitstoBstrom (8/20 ps) 20 kA
“ennableitsto&strom (8/20 ps) [L-| 20 kKA
Eg?nableitstoﬂstrom (8/20 ps) [N-| 40 KA
Nennspannung AC (50 /60 Hz) |230V
Netzform DC nein
Netzform IT nein
Netzform sonstige nein
Netzform TN ja
I_ Netzform TN-C ja
Netzform TN-C-S ja
Netzform TN-S ja
Netzform TT nein
Ports One-Port-SPD
Priifklasse Typ 2 ja
Restspannung [L-N] @ 1 kA 0,8 kv
Restspannung [L-N] @ 5 kA 1 kv
ROHS Konform ja
Schaltleistung AC 230V;0,5A
Schaltleistung DC 230V;0,1A/75V;0,5A
Schutzart 1P20
Schutzleiterstrom <500 pA
Schutzpegel <1,5kV
Schutzpegel [L-N] <1,5
Signalisierung am Gerat optisch
SPD nach EN 61643-11 Typ 2+3
SPD nach |IEC 61643-11 class I+l
SPD nach UL 1449 Type 4
Temperatureinsatzbereich max. |80 °C
Temperatureinsatzbereich min. -40 °C
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