Technisches Datenblatt
T-Stuckhaube, fur Kanal Typ WDKH 20020

Artikelnummer: 6176072

T- und Kreuzstiickhaube zur Richtungsanderung der halogenfreien WDKH-
Kanale.

& Ceg

- Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Artikelnummer 6176072

Typ WDKH-T20020LGR
Bezeichnung 1 T-Stiickhaube
Bezeichnung 2 halogenfrei

Hersteller OoBO

Dimension 20x20mm

Farbe lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit 4

Mengeneinheit Stiick

Gewicht 0,659 kg

Gewichtseinheit kg/100 St.

tCOG2 It=ur$abdruck (GWP) Cradle- | 0,0479 kg CO2e / 1 Stiick
o-Gate
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Technisches Datenblatt
T-Stuckhaube, fur Kanal Typ WDKH 20020

Artikelnummer: 6176072

Lange 57 mm
Breite 20 mm
Hoéhe 20 mm
MaR a 57 mm

[[ }] MaR b 39 mm

Ausflihrung Haubenformteil
Befestigungsart aufrastbar
Funktionserhalt nein
Halogenfrei ja
Kanaltiefe 20 mm
ROHS Konform ja
Schutzart IP30
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IKO7
Temperatureinsatzbereich max. |90 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5°C
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