Technisches Datenblatt
AuBeneckhaube, fur Kanal Typ WDK 60090

Artikelnummer: 6022111

AuBeneckhaube zur Richtungsanderung der WDK-Kanale.
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Artikelnummer 6022111

Typ WDK HA60090GR
Bezeichnung 1 AuReneckhaube
Hersteller OBO

Dimension 60x90mm

Farbe steingrau; RAL 7030
Werkstoff Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit 2

Mengeneinheit Stiick

Gewicht 10,965 kg
Gewichtseinheit kg/100 St.

tCOG? I:ulsabdruck (GWP) Cradle- | 0,2332 kg CO2e / 1 Stiick
o-Gate
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Lange 100 mm
Breite 90 mm
Hoéhe 60 mm
MaR a 100 mm

/ L MaR H 90 mm

]
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Befestigungsart aufrastbar
Funktionserhalt nein
fur Kanal-Abmessung 60 x 90
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 60 mm
ROHS Konform ja
Schutzart 1P30
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK04
Selbstverléschend ja
Temperatureinsatzbereich max. |60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5°C
Winkelbereich max. 90 mm
Winkelbereich min. 90 mm
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