Technisches Datenblatt
T-Stuckhaube, fur Kanal Typ WDK 15030

Artikelnummer: 6158463

T-Stiickhaube zur Richtungsanderung der WDK-Kanale.

Artikelnummer 6158463

Typ WDK HT15030GR
Bezeichnung 1 T-Stiickhaube
Hersteller OBO

Dimension 15x30mm

Farbe steingrau; RAL 7030
Werkstoff Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit 4

Mengeneinheit Stlick

Gewicht 1,119kg
Gewichtseinheit kg/100 St.

CO2 FuRabdruck (GWP) Cradle- | 0,087 kg CO2e / 1 Stiick
to-Gate
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Lange 73 mm
Breite 30 mm
Hohe 18,5 mm
MaB a 73 mm
MaR b 53 mm
MaR H 30 mm
A=)

Aw F
Ausflihrung Haubenformteil
Befestigungsart aufrastbar
Funktionserhalt nein
fur Kanal-Abmessung 15 x 30
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 15 mm
ROHS Konform ja
Schutzart 1P30
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK04
Temperatureinsatzbereich max. |60 °C
Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C
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