Technisches Datenblatt
Deckel mit Drehriegel A2

Artikelnummer: 6227368

Deckel fiir Weitspannrinnen- und Weitspannleitern mit der Seitenhéhe 110 und
160 mm.

Quersicke ab 500 mm Breite.

Bei erhohten Windlasten sind bauseits SicherungsmaRnamen vorzusehen.

‘A2 Edelstahl, rostfrei

. blank, nachbehandelt

Artikelnummer 6227368

Typ WDRL 111660 A2
Bezeichnung 1 Deckel mit Drehriegel
Bezeichnung 2 Weitspann-System 110 und 160
Hersteller OBO

Dimension 600x3000

Farbe edelstahl

Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberflache blank, nachbehandelt
Oberflachennorm

Kleinste VK-Einheit 3

Mengeneinheit Meter

Gewicht 747,67 kg

Gewichtseinheit kg/100 m

tCOG2 I;u[&abdruck (GWP) Cradle- | 42,7764 kg CO2e / 1 Meter
o-Gate
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Sbmessungen

Lange 3.000 mm

mT - = Breite 600 mm

Al 610 Hohe 13 mm
Blechstarke 1,5 mm

o Maf 600 mm

o ® ® B

o

™ MaR H 15 mm
MaR L 3.000 mm
Anzahl Drehriegel 6 St.
Befestigungsart Drehriegel
Funktionserhalt nein
Geeignet fiir Gitterrinne nein
Geeignet fiir Kabelleiter ja
Geeignet fiir Kabelrinne ja
ROHS Konform ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
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