Technisches Datenblatt
90°-Bogen 110 FT

Artikelnummer: 6098352

Bogen 90°, horizontal, fur alle Weitspannkabelrinnen mit der Seitenhdhe 110
mm.

Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstiitzungen
vorgesehen werden.

. tauchfeuerverzinkt

Artikelnummer 6098352
Typ WRB 90 140 FT
Bezeichnung 1 Bogen 90°
Bezeichnung 2 flir Weitspannkabelrinne 110
Hersteller OBO
Dimension 110x400
Farbe zink
Werkstoff Stahl
Oberflache tauchfeuerverzinkt
Oberflachennorm DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit 1
Mengeneinheit Stiick
Gewicht 1747,4 kg
Gewichtseinheit kg/100 St.
CO2 FuRabdruck (GWP) Cradle- | 58,9919 kg CO2e / 1 Stiick
to-Gate

12! 300 Breite 400 mm
Hohe 110 mm
Blechstarke 2 mm
Mafy 400 mm
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Technisches Datenblatt
90°-Bogen 110 FT

Artikelnummer: 6098352

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausflihrung Verbinder ohne Verbinder
Montagelochung im Boden ja
Richtungsanderung horizontal
ROHS Konform ja

Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausfihrung ja

f‘rt des Verbinders Kabeltragsys- | geschraubt
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