Technisches Datenblatt
Wechselschalter mit LED Element, 1 Modul

Artikelnummer: 6120940

Wechselschalter mit LED-Element als Kontrollleuchte, 1-polig, 10 A, 250 V~, mit
Steckklemmen.

Pc Polycarbonat

Artikelnummer 6120940

Typ WS-UKL SWGR1
Bezeichnung 1 Aus-/Wechselschalter
Bezeichnung 2 mit Kontrolllicht
Hersteller OBO

Dimension 10 A, 250 V

Farbe schwarzgrau; RAL 7021
Werkstoff Polycarbonat

Kleinste VK-Einheit 1

Mengeneinheit Stiick

Gewicht 2,3 kg
Gewichtseinheit kg/100 St.
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Breite

Anschlussart Steckklemme
Ausfiihrung der Oberflache matt
Befestigungsart einrasten
Beleuchtung ja
Beleuchtungsfunktion Kontrolle und Orientierung
Beschriftungsfeld nein

Halogenfrei ja

Kontroll-Licht ja

Montageart Gerateeinbaukanal
Nennspannung 250 V

Nennstrom 10A

ROHS Konform ja

Schaltungsart Wechselschalter
Schutzart 1P20
Textfeld/Beschriftungsflache nein

Tiefe 36 mm




