Technisches Datenblatt
isFang-Dreibeinstativ

Artikelnummer: 5408966

« Installation von freistehenden Fangmasten sowie isolierten Fangmasten mit 40
mm Durchmesser

« Dachneigung bis max. 5 Grad

« inkl. Rd 8-10 Uberleger fiir schnelle Rundleiterbefestigung

« Betonsockel sowie Gewindestangen sind separat zu bestellen

. Aluminium

Artikelnummer 5408966

Typ isFang 3B-100 AL
Bezeichnung 1 Dreibeinstativ
Bezeichnung 2 fur isolierten Fangmast
Hersteller OBO

Dimension 1,25x1,35m

Werkstoff Aluminium

Kleinste VK-Einheit 1

Mengeneinheit Stlick

Gewicht 380 kg
Gewichtseinheit kg/100 St.

tCOGZ I;ul&abdruck (GWP) Cradle- | 18,7716 kg CO2e / 1 Stiick
o-Gate
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] Lénge 600 mm
Breite 1.000 mm
3 Hohe 885 mm
© MaR 1.000 mm
B
MaR D min. 40 mm
40 Il . MaR H 885 mm
Maf L 600 mm

1000

Aufnahme Fangstange schraublos
Ausfiihrung Stativ
ROHS Konform ja
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